4\ ONE LAMBDA

A Thermo Fisher Scientific Brand

FISA CU DATE
DE SIGURANTA

LABScreen™ Multi

Fis& cu date de siguranta (FDS) intocmita in conformitate cu 29 CFR 1910.1200 si Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al
Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 (REACH) si a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP).

1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATI/INTREPRINDERII

1.1

1.2

1.3

1.4

Element de identificare
a produsului

ID catalog al produsului
Sinonime
Data reviziei FDS

Utilizari relevante
identificate ale
substantei sau
amestecului si utilizari
contraindicate

Producator
E-mail

Numar de telefon care
poate fi apelat in caz de
urgenta

LABScreen™ Multi

LSMUTR
Niciunul.

Pentru utilizarea la detectarea anticorpului HLA utilizAnd tehnologia citometriei
de flux.

One Lambda, Inc.

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Tn caz de incidente care implicd materiale [sau bunuri] periculoase,
scurgeri, incendii, expunere sau accidente

Apelati CHEMTREC (non-stop)

1-800-424-9300 CCN 836833 in SUA si Canada

+1-703-741-5970 n afara SUA si Canada

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

21

2.2

23

Clasificarea substantei
sau a amestecului

Elemente pentru
eticheta

Alte pericole

Clasificare GHS:
Nu sunt clasificate ca periculoase
Clasificarea preparatului UE (1999/45/CE): Nociv (Xn) R22

Niciunul necesar.

Niciunul.

www.onelambda.com

One Lambda,Inc.
22801 Roscoe Blvd. West Hills, CA 91304 U.S.A
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3. COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1 Amestec

Substanta chimicd | Numar CAS/EINECS | Cantitate Clasificare UE Clasificare CLP/GHS
(gm%) (67/548/CEE)

Azida de sodiu 26628-22-8/232-731-8 | 0,1% N, T+, R28, R32, | Acute Tox 2 (H300),

(microsfere si tampon R50/53 Aquatic Acute 1 (H400),

de spalare 10X) Aquatic Chronic 1 (H410)

Consultati Sectiunea 16 pentru informatii suplimentare privind clasificarea UE

Toate celelalte componente nepericuloase, asa cum sunt definite de US OSHA Hazard Communication Regulation

(29 CFR 1910.1200) (Regulamentul de comunicare a pericolelor OSHA din SUA (29 CFR 1910.1200)), reglementarile
WHMIS din Canada si directivele UE privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase si pregatirea acestora.
Acest produs contine materiale din sursa animala si trebuie manipulat conform masurilor de precautie privind siguranta
biologica de rutina.

4. MASURI DE PRIM AJUTOR

41

4.2

4.3

5. MASURI DE COMBATERE A IN

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Descrierea masurilor de
prim ajutor

Cele mai importante
simptome si efecte, atat
acute, céat si intarziate
Indicatii privind orice
fel de asistenta
medicala imediata si
tratamentele speciale
necesare

Mijloace de stingere a
incendiilor
Mijloace de stingere a

incendiilor care NU
trebuie utilizate

Pericole speciale
cauzate de substanta
sau amestecul in cauza
Produsi de combustie
periculosi
Recomandari destinate
pompierilor

in caz de contact cu ochii: Clatiti imediat ochii cu multa apa. Dacé iritarea apare si
persista, consultati medicul.

in caz de contact cu pielea: Spalati imediat pielea cu sapun si cu multa apa. Daca
iritarea sau alte simptome apar, consultati medicul.

in caz de ingestie: Daca persoana este constienta, clatiti imediat cu apa. Apoi dati
persoanei in cauza sa bea unul sau douéa pahare cu apa. Apelati la asistenta
medicala imediata.

in caz de inhalare: Scoateti persoana la aer curat. Daca persoana nu respira,
administrati respiratie artificiala. Daca persoana respira cu dificultate, administrati
oxigen. Apelati la asistenta medicala.

Pot provoca iritare oculara si la nivelul pielii. Pot fi nocivi daca sunt inghititi, inhalati
sau absorbiti prin piele. Pot modifica materialul genetic.

Apelati la asistentd medicala imediata in caz de ingestie.

CENDIILOR

Folositi toate mijloacele adecvate pentru incendiul in cauza.

Nu se cunosc.

Niciunul

Emite vapori toxici si fum negru dens in conditii de incendiu.

Purtati aparate de respirat autonome si echipament de protectie, pentru a preveni
contactul cu pielea si ochii.
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6. MASURI DE LUAT iN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA

6.1

6.2

6.3

6.4

7. MANIPULAREA S| DEPOZITA

71

7.2

7.3

Precautii personale,
echipament de
protectie si proceduri
de urgenta

Precautii pentru mediul
inconjurator

Metode si material
pentru izolarea
incendiilor si pentru
curatenie

Trimiteri catre

alte sectiuni

Precautii pentru
manipularea in conditii
de siguranta

Conditii de depozitare
in conditii de siguranta,
inclusiv eventuale
incompatibilitati
Utilizare finala specifica
(utilizari finale
specifice)

Purtati echipament de protectie, inclusiv ghete din cauciuc si manusi groase
din cauciuc.

Nu eliminati in guri de scurgere. In cazul in care se intampla acest lucru, spalati
suprafata afectata cu cantitati mari de apa.

Absorbiti folosind un material absorbant inert. Colectati si aruncati intr-un recipient
adecvat pentru deseuri. Spalati reziduurile cu apa

Consultati Sectiunea 8 pentru echipament individual de protectie corespunzator si

Sectiunea 13 pentru metode adecvate de eliminare a deseurilor.

REA

Purtati halat de laborator, ochelari de protectie si manusi rezistente la substante
chimice. Respectati bunele practici de laborator. Evitati contactul cu ochii, pielea si
articolele de imbracaminte. Spalati bine mainile dupa utilizare.

Consultati eticheta produsului pentru informatii despre depozitare.

Pentru utilizarea la detectarea anticorpului HLA utilizAnd tehnologia citometriei
de flux.

8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1

8.2

Parametri de control

Substanta chimica

Limite de expunere profesionald/sursa

Azida de sodiu

0,29 mg/m3, plafon, ACGIH TLV
0,2 mg/m3 TWA, 0,4 mg/m3 (inhalabil) STEL DFG MAK
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL UK WEL
0,1 mg/m3 TWA, 0,3 STEL, Spania, Franta, Belgia

Controale ale expunerii

Controale tehnice: Ventilatia generala a laboratorului trebuie sa fie corespunzatoare pentru conditii
normale de utilizare.

Protectia respiratiei: in mod normal, nu este necesara.

Protectia mainilor: Purtati manusi rezistente la substante chimice.

Protectia ochilor: Este recomandaté purtarea unor ochelari de protectie in laborator.

Protectia pielii: Purtati un halat de laborator.

Alte controale: Se recomanda efectuarea unui dus de siguranta si spalarea ochilor.

9. PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

9.1

Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza:

Din datele pe care le detinem, proprietatile chimice si fizice nu au fost investigate minutios.

Aspect: Microsfere: Particule albe, opace, in suspensie
Tampon de spalare: Lichid transparent, fara culoare

Densitatea vaporilor: Nu exista date disponibile

Miros: Fara miros

Gravitatie specifica: Nu existad date disponibile

Prag de miros: Nu exista date disponibile

Solubilitatea: Nu exista date disponibile

TDX-OLI-DMR-PS-2327, Rev. 03
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pH: Indisponibil

Coeficientul de partitie octanol/apa: Nu exista date
disponibile

Punctul de topire/punctul de inghetare: Nu exista date
disponibile

Temperatura de autoaprindere: Nu exista date
disponibile

Punctul de fierbere: Nu exista date disponibile

Temperatura de descompunere: Nu exista date
disponibile

Punctul de aprindere: Nu este inflamabil

Vascozitatea: Nu exista date disponibile

Viteza de evaporare: Nu existd date disponibile

Proprietati explozive: Nu este exploziv

Limite de inflamabilitate La limita inferioara: Nu este
cazul
La limita superioara: Nu este
cazul

Proprietati oxidante: Nu este oxidant

Presiunea de vapori: Nu exista date disponibile

Densitatea relativa: Nu exista date disponibile

Formula moleculara: Amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz): Nu este cazul

Greutatea moleculara: Amestec

9.2  Alte informatii - Nu exista.

10. STABILITATE Sl REACTIVITATE

Oxizi de nitrogen, bromura de hidrogen, oxizi de carbon si hidrocarburi. Azida de
sodiu poate reactiona cu metalele grele pentru a forma azide explozive. Reactia la

10.1 Reactivitate Nu este reactiv Tn conditii normale.
10.2 Stabilitate chimica Stabil
10.3 Posibilitatea de reactii Nu se cunosc.
periculoase
10.4 Conditii de evitat Caldura.
10.5 Materiale incompatibile ' Evitati contactul cu metale, acizi si cloruri acide.
10.6 Produsi de
descompunere
periculosi acizi poate genera gaze toxice.

11. INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1 Informatii privind efectele

toxicologice
Efectele acute ale
supraexpunerii:
e Inhalare
similare ingestiei.
¢ Ingestie

toxica la animale.

Inhalarea cetii pot cauza iritare respiratorie si efecte sistemice posibile,

Contine 0,1% azida de sodiu. S-a raportat faptul ca ingestia azidei de sodiu
cauzeaza dispnee, greata, senzatie de voma, agitatie, diaree, scaderea tensiunii
arteriale (hipotensiune) si lesin. Azida de sodiu este clasificata drept extrem de

Contactul cu pielea

Contactul cu ochii

Efectele cronice ale
supraexpunerii

Substanta cancerigena
sau suspectata a fi
cancerigena

Valori de toxicitate acuta

Corodarealiritarea pielii
Lezarealiritarea ochilor

Poate provoca iritare usoara. Contactul prelungit si indelungat cu pielea poate
duce la absorbtie, cu simptome sistemice similare ingestiei.

Poate provoca iritare.

Se suspecteaza faptul ca azida de sodiu modifica materialul genetic.

Niciuna dintre componente nu este inclusa pe listele de substante cancerigene sau
suspectate a fi cancerigene.

Azida de sodiu: LD50, sobolan, oral: 27 mg/kg; LD50, dermic, iepure: 20 mg/kg
ATEmix calculat: LD50, sobolan, oral: 27027 mg/kg

Din datele pe care le detinem, proprietatile toxicologice nu au fost investigate
minutios.

Nu exista date disponibile. Poate fi usor iritant.
Nu exista date disponibile. Poate fi usor iritant.
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Iritarea cailor respiratorii

Sensibilizarea cailor
respiratorii

Sensibilizarea pielii

Mutagenitatea celulelor
germinative

Cancerogenitatea

Toxicitate pentru
reproducere

Toxicitate asupra
organelor tinta specifice

12. INFORMATII ECOLOGICE

121

12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

Toxicitate

Persistenta si
degradabilitate

Potential de
bioacumulare

Mobilitate in sol

Rezultatele evaluarii
PBT si vPvB

Alte efecte adverse

Nu exista date disponibile.
Nu exista date disponibile.

Nu exista date disponibile. Nu se preconizeaza ca provoaca sensibilizare.
Nu exista date disponibile.

Niciuna dintre componentele acestui produs nu este inclusa pe listele de substante
cancerigene ale OSHA, IARC, NTP, ACGIH si directiva UE privind substantele
periculoase.

Nu exista date disponibile.
Expunere unica: Nu exista date disponibile.

Repetati expunerea: Azida de sodiu: Tn cadrul unui studiu efectuat prin gavaj, de
doi ani, au fost administrate 0, 5 sau 10 mg/kg de azida de sodiu la grupuri de

60 de sobolani-mascul si 60 de sobolani-femela. A fost observata depresia
asociata cu doza in privinta greutatii corporale medii pe parcursul perioadei de
studiu. Valorile de consum alimentar medii din grupurile de doza scazuta si

ridicata au fost mai mici decét valorile de control. Necroza cerebrala si colaps
cardiovascular induse de azida de sodiu, observate la necropsie si examen
histopatologic. Examenele clinice au dezvaluit letargie, convulsii la dozare, decubit,
emaciere si mersul pe varful degetelor de la picioare. LOAEL (sobolan, 2 ani)

a fost de 5 mg/kg bw/zi.

Azida de sodiu: LC50/96 hr, purice de apa, 4,2 mg/l; LC50/96 hr, pastrav curcubeu,
0,8-1,6 mg/l
Nu exista date disponibile.

Nu exista date disponibile.

Nu exista date disponibile.
Nu este necesar.

Nu se cunosc.

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

131

Metode de tratare
a deseurilor

A se elimina cu deseuri periculoase din punct de vedere biologic.

Eliminati in conformitate cu toate reglementarile de mediu federale, nationale
si locale.

14. INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

14.1 Numarul | 14.2 Denumirea 14.3 Clasa (clasele) | 14.4 Grupul de 14.5 Pericole

ONU corectd ONU pentru | de pericol pentru ambalare pentru mediul
expeditie transport inconjurator
DOT SUA Niciunul Nu este reglementat Niciunul Niciunul Nu este cazul
TDG Canada | Niciunul Nu este reglementat Niciunul Niciunul Nu este cazul
ADR/RID UE | Niciunul Nu este reglementat Niciunul Niciunul Nu este cazul
IMDG Niciunul Nu este reglementat Niciunul Niciunul Nu este cazul
IATA/ICAO Niciunul Nu este reglementat Niciunul Niciunul Nu este cazul

TDX-OLI-DMR-PS-2327, Rev. 03
Data de intrare in vigoare:

Pagina 5din 7




One Lambda, Inc. | FDS: LABScreen™ Multi

14.6 Precautii speciale Nu este cazul.
pentru utilizatori :

14.7 Transportin vrac, in ' Nu este cazul.
conformitate cu anexa
Il la MARPOL 73/78 si
Codul IBC

15. INFORMATII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica)
pentru substanta sau amestecul in cauza:

Inventar TSCA SUA: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.
SARA Title Ill, SUA:

e Sectiunea 311/312 Categorii de pericol: Nepericulos

e Sectiunea 313 (40 CFR 372): Nu se aplica.

California Proposition 65: Acest produs nu contine substante chimice incluse in prezent pe lista statului California de
substante cancerigene si toxice pentru reproducere cunoscute.

Reglementarile WHMIS din Canada: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul
reglementarilor WHMIS.

Canadian Environmental Protection Act (Legea din Canada privind protectia mediului): Acest produs este un
dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul reglementarilor DSL.

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substantelor chimice
existente introduse pe piata): Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul
vreunei notificari.

Australia: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.

Japonia: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.

Coreea: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.

Filipine: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.

China: Acest produs este un dispozitiv medical. Dispozitivele medicale nu fac obiectul vreunei notificari.

16. ALTE INFORMATII

Clasificare NFPA: Incendiu: 0 Sanatate: 1 Reactivitate: 0

Categorii GHS si fraze de pericol pentru referinta (consultati Sectiunile 2 si 3):
Acute Tox 2 — Categorie de toxicitate acuta 2

Aquatic Acute 1 — Categorie de toxicitate acvatica acuta 1

Aquatic Chronic 1 — Categorie de toxicitate acvatica cronica 1

H300 Fatal daca este inghitit.

H400 Foarte toxic pentru mediu acvatic.

H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Categorii EU si fraze de risc pentru referinta (consultati Sectiunile 2 si 3):

N Periculos pentru mediu

T+ Foarte toxic

R22 Nociv in caz de inghitire.

R28 Foarte toxic in caz de inghitire.

R32 Contactul cu acizi elibereaza gaze foarte toxice.

R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte pe termen lung in mediul acvatic.

Observatie: Daca sunt eliminate cantitati substantiale de reactivi care contin azida de sodiu in sistemele de canalizare, se
poate acumula azida de sodiu si formeaza azide de metal cu cupru sau plumb. Acest lucru poate cauza un potential
pericol de explozie. Consultati ,Safety Management No. CDC-22 (United States Center for Disease Control)
Decontamination of Laboratory Sink Drains to remove Azide Salts” (Numar de management al sigurantei CDC-22 (Centrul
de Control al Bolilor din Statele Unite) - decontaminarea scurgerilor chiuvetelor de laborator pentru eliminarea sarurilor

de azida).
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17. ISTORICUL REVIZIILOR

Revizie Data Descrierea reviziei
01 08.04.2019 Actualizarea sistemului intern de control al documentelor. Fara modificari in continutul
documentelor.
02 21.09.2019 Actualizarea informatiilor de contact si a adresei pentru a reflecta schimbarea centrului de
productie oficial.
03 Actuala Transfer la sablon nou si eliminarea marcajului CE.

Informatiile de mai sus sunt considerate a fi corecte, dar nu trebuie interpretate ca fiind universal valabile si vor fi utilizate
exclusiv cu rol de ghid. One Lambda nu va fi rdspunzatoare pentru daunele rezultate in urma manipularii sau a contactului cu
produsului de mai sus. Consultati versoul facturii sau al prospectului pentru termeni si conditii de vanzare suplimentare.
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